
HDRA・HDRコネクタ付ケーブル

68芯イメージ

14～50芯イメージ

100芯イメージ

旧B2305 仮0000

指定長（m） ～0.9 1～4 4.1～50
公差 ＋20mm ＋50mm ＋指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

● 本多通信工業により独自に開発されたＨＤＲＡ・ＨＤＲ
　シリーズ0.8ｍｍピッチコネクタを使用。
●コンテックI/Oボード用ケーブルは　a648ページ
● カスタムNo.をご利用頂きますと、結線・マークチューブ
印字の指定が可能です。指定方法はb958ページ
● 追加工をご利用頂きますと、シース剥き長さ・アース線
　長さ・端子サイズの指定が可能です。
　指定方法はb958ページ

I/Oカード等FA機器に対応するケーブルです

コネクタタイプ 形状仕様タイプ 外形イメージ図 ケーブルタイプ 芯数 指定長
（m）

￥通常単価
基本単価 ケーブル単価/ｍ

Aケーブル

NHDRA
EMI対策
フード付
コネクタ

本多通信エ業

P
（オス・切り落とし）

H
O
N
D
A 
JA
PA
N

指定長
CN1

オス

A
UL20276SB
AWG30
ツイストペア

１重シールド　UL
30V
黒色

14

0.2
　
〜
　
50

2,180 400

26 2,300 460

50 3,450 480

68 4,380 620

100 6,880 800

PP
（オス・オス）

H
O
N
D
A 
JA
PA
N

H
O
N
D
A 
JA
PA
N

指定長CN1

オス

CN2

オス

14 4,180 400

26 4,550 460

50 6,650 480

68 8,220 620

100 12,250 800

PT
（オス・バラ線）
ピン番入り

マークチューブ付 H
O
N
D
A 
JA
PA
N

指定長

2

1

3

200

CN1

オス マークチューブ

14
0.1m
毎に
指定可

2,620 400

26 3,300 460

50 4,950 480

68 5,960 620

100 8,330 800

PY
（オス・Ｙ端子）
ピン番入り

マークチューブ付 H
O
N
D
A 
JA
PA
N

指定長

2

1

3

200

CN1

オス Y端子

14 3,180 400

26 3,910 460

50 5,570 480

68 6,870 620

100 9,930 800

コネクタタイプ
ー

形状仕様タイプ
ー

ケーブルタイプ
ー

芯数
ー

指定長（m）
ー 無料追加工・カス夕ムNo.は

型番末尾にお付けくださいNHDRA PY A 100 0.2
※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

・ コネクタフードは以下の通りです。
14～68芯：プラスチックフード
100芯：金属フード

DI/O

お値引き
1～9本 通常単価
10～49本 5%
50～99本 10%
100～299本 15%

5本まで
翌日出荷￥５００/本

ストーク A

D巻末-9

21～50本

5

1～20本

3

1本単位

EMI対策タイプ
ミスミ

b1069～結線・線色ページ

b810部材ページ

価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。
※有料追加工がある場合は、通常単価に追加工料金を足した料金になります。

＋基本単価 ＝ケーブル料金（ケーブル単価×必要m数） 通常単価

Webなら長さ違いのケーブル多数取扱！！

807
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ケーブル
選定方法

同軸
コネクタ付
ケーブル

角型
コネクタ付
ケーブル

丸型
コネクタ付
ケーブル
ナイロン
コネクタ付
ケーブル

カスタム
サービス

コネクタ付
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807_808.indd   807 14.12.18   9:29:56 AM



HDRA・HDRコネクタ付ケーブル

旧B2306 仮0000

H
O
N
D
A 
JA
PA
N

CN1オス

NHDRA-PP96S-A-100-（長さ）

HDRA100芯ケーブルをパネルマウントで接続したい場合は、上記EPCRシリーズがおススメです！！
EPCRシリーズはa800ページ

EPCR-P＊-A-96-（長さ）

CN2メス パネルマウント　オス

2

1

3

パネルマウントケーブルをお探しの方必見！

コネクタタイプ 形状仕様タイプ 外形イメージ図（単位：mm） ケーブルタイプ 芯数 指定長
（m）

¥通常単価
基本単価 ケーブル単価/ｍ

Aケーブル

NHDRA
EMI対策
フード付
コネクタ

本多通信エ業

PU
（オス・融着）
ミスミオリジナル

結線

指定長

200

25

150

CN2融着CN1オス

A
UL20276SB
AWG30
ツイストペア

１重シールド　UL
30V
黒色

14

1

　 ～ 　

50
0.1m
毎に
指定可

2,610 400

26 3,000 460

50 4,220 480

68 5,000 620

100 7,650 800

PD37PB
（HDRA100芯

オス・
Dsub37芯オス
2分岐)

H
O
N
D
A 
JA
PA
N

指定長

CN1オス

CN2オス

CN3オス

100 12,590 800

PP96S
(HDRA100芯
オス・

PCR96芯メス）

H
O
N
D
A 
JA
PA
N

指定長
CN1オス CN2メス

100

0.2

　 ～ 　

50
0.1m
毎に
指定可

13,890 800

コネクタタイプ
ー

形状仕様タイプ
ー

ケーブルタイプ
ー

芯数
ー

指定長（m）
ー 無料追加工・カス夕ムNo.は

型番末尾にお付けくださいNHDRA PY A 100 0.2
※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

1本単位

価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を
足した料金が通常単価になります。
※有料追加工がある場合は、通常単価に追加工料金を足した料金になります。

＋基本単価 ＝ケーブル料金（ケーブル単価×必要m数） 通常単価

Webなら規格拡大・新商品続々拡大中！！

●在庫品は、ご希望によりPM6：00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド（ミスミ品以外）非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

部品表一式で見積り取れないか・・・そんな時は、
VONAサポートセンターへ　☎0120-343-256※IP電話からお掛けの場合D巻末-11 808
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Dsub
コネクタ付
ケーブル

FCN
コネクタ付
ケーブル

MILソケット
コネクタ付
ケーブル

コネクタ付
変換・分岐
ケーブル
セントロニクス
コネクタ付
ケーブル
IEEE1284ハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
MR
コネクタ付
ケーブル
PCRハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
PCSハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
HDRA・HDR
コネクタ付
ケーブル
DX31ハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
8840ハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
Han防水
コネクタ付
ケーブル
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HDRA・HDRコネクタ付ケーブル

使用部材情報
コネクタ・フード

アース用単芯電線（全型番共通）
型番 UL1007-16-GN相当品

取得規格 UL1007
曲げ半径 仕上外径×8倍
更に詳しく a1375ページ（類似仕様)

アース用圧着端子
型番 RBA1.25-3.5RE相当品
サイズ 3.7mm
外幅 6.6mm
定格電圧 300V
更に詳しく a472ページ

アース線・アース端子

Y型圧着端子
メーカー 大同端子製造
型番 F0.3-3相当品
サイズ 3.2mm
外幅 5.2mm

更に詳しく a468ページ

圧着端子

Aケーブル
メーカー ー
型番 UL20276SB
取得規格 UL20276

ULファイルNO ー
定格電圧 30V
定格温度 80℃
難燃性 VW-1

曲げ半径mm（固定部） 仕上外径×6倍
曲げ半径mm（可動部） ー

備考 カタログ未掲載品

多芯ケーブル

コネクタ
メーカー 本多通信工業

型番
HDR-E＊＊MAG1+
HDRA-E68MA+

HDRA-E100MA1+

定格電流 HDR 0.5A
HDRA 0.3A

定格電圧 HDR AC125V
HDRA AC30V

更に詳しく a1071ページ

HDRA・HDR 

フード
メーカー 本多通信工業

型番
HDR-E＊＊LPA5

HDRA-E68LGKPA
HDRA-E100LPWC

更に詳しく a1071ページ

コネクタ
メーカー 本多通信工業
型番 PCR-E96FA+

定格電流 1A
定格電圧 AC250V
更に詳しく a90ページ

PP96S選択時

フード
メーカー 本多通信工業
型番 PCS-E96LKPA

更に詳しく a90ページ

コネクタ
メーカー DDK
型番 17JE-23370-02(D8C)-CG
定格電流 5A
定格電圧 AC300V

備考 シールド対策フード付き
カタログ未掲載品

PD37PB選択時

Y型圧着端子
メーカー 大同端子製造
型番 F0.08-3相当品
サイズ 3.2mm
外幅 5.2mm

更に詳しく a468ページ

旧B2308 仮0000

PCSハーフ ピッチコネクタ付ケーブル

ケーブル
メーカー ー
ケーブル型番 NETSTAR-C5EPC
ケーブル仕様 AWG24×4Ｐ　シールド無し
コネクタ規格 RJ11

備考
薄青色

外径5.5mm
カタログ未掲載品

SRJ選択時
ケーブル

メーカー ー
型番 ー

備考
モールド型ミニＤＩＮコネクタ

クリーム色
カタログ未掲載品

SMD＊,PMD＊選択時

その他使用部材

使用部材情報

Webなら長さ違いのケーブル多数取扱！！

いつもの取引先の見積回答が遅い・・・そんな時は、
VONAサポートセンターへ　☎0120-343-256※IP電話からお掛けの場合D巻末-11

●在庫品は、ご希望によりPM6：00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド（ミスミ品以外）非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。 810
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FCN
コネクタ付
ケーブル

MILソケット
コネクタ付
ケーブル

コネクタ付
変換・分岐
ケーブル
セントロニクス
コネクタ付
ケーブル
IEEE1284ハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
MR
コネクタ付
ケーブル
PCRハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
PCSハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
HDRA・HDR
コネクタ付
ケーブル
DX31ハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
8840ハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
Han防水
コネクタ付
ケーブル
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ＨＤＲＡ・ＨＤＲシリーズは、0.8mmピッチの超小型省スペースを目的としたインターフェイス用コネクタです。 

定格電圧 AC30V（r.m.s.）

定格電流
0.3A/全コンタクトシリーズ
0.5A/34コンタクト
1A/1コンタクト

絶縁抵抗 DC100Vにて500MΩ以上

耐電圧 AC250V（r.m.s.）

接触抵抗 70mΩ以下（MA又はMA1とLFDTの組み合わせの場合）
100mΩ以下（MA1又はW1LFDTとの組み合わせの場合）

仕様

定格電圧 AC125V（r.m.s.）
定格電流 0.5A

絶縁抵抗 DC250Vにて1000MΩ以上

耐電圧 AC350V（r.m.s.）
接触抵抗 70mΩ以下

HDRAシリーズ HDRシリーズ

寸法

44.2

0.8

4.
34

42.4

HONDAjJAPAN

12

54
.4
4

45
.4
4

24
.4
4

10.3

2.78

7.45

3

7.
6

③

①②

31
.2

34 1

0.5

13×9.5

12

12

28
.4

18
.3

42.7

37.7

8

2-M2×0.4

4

11.5

 

LASTPOS

14芯
14芯

26芯

B
A

C 

B 

B 

POS

5.
4

3.
7

14
.9

⑤

①

②

③

④

15°

HDR-E**MAG1+ HDR-E**LPA5

HDRA-E68MA+ HDRA-E68LGKPA

HDRA-E100MA1+ HDRA-E100LPWC

① ケースA
② ケースB
③ ロックねじ

●部品表

① コンタクト
② シェル
③ 絶縁体
④ スペーサー
⑤ ケーブルハウジング

●部品表

製番 A B C
HDR-E14MAG1＋ 10.8 0.8×6＝4.8 9.0
HDR-E26MAG1＋ 15.6 0.8×12＝9.6 13.8
HDR-E50MAG1＋ 25.2 0.8×24＝19.2 23.4

●寸法表 製番 A B C
HDR-E14LPA( )-( ) 21.0 17.0 φ5.6
HDR-E26LPA( )-( ) 25.8 21.8 6×6.7
HDR-E50LPA( )-( )

35.4 31.4
7×8.7

HDR-E50LPB( )-( ) 6×6.7

●寸法表

旧B2548 仮0000

ＨＤＲＡシリーズ
●米ＡＮＳＩ／ＳＦＦ８４４１規格に準拠
●高性能ＥＳＤ（ＥＭＩ）対策構造
●ロック方式はネジ止めタイプ
●ロープロファイル
●シーケンス構造

ＨＤＲシリーズ
●5,000回の長寿命設計
●基板面から5mmのロープロファイル
●最大２段のシーケンス構造
●ケースの着脱はワンタッチロック式

概要

① コンタクト
② 絶縁体
③ シェル
④ ケーブルハウジング

●部品表

① コンタクト
② 絶縁体
③ シェル
④ ケーブルハウジング

●部品表

〈コンタクト配列図〉
1

＋1 n

n
2

n
2

HDRA・HDRコネクタケーブル　共通仕様

（単位：mm）

1071
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選定方法

同軸
コネクタ付
ケーブル

角型
コネクタ付
ケーブル

丸型
コネクタ付
ケーブル
ナイロン
コネクタ付
ケーブル

カスタム
サービス

コネクタ付
ケーブル資料

1071_1072.indd   1071 14.12.20   5:55:08 PM



（注）HUタイプはCN2の順に融着しております。

 旧 B2546 仮 0000

商品ページb807▼
HDRA・HDRコネクタケーブル

NHDRA-PP96S-100-A

CN1 CN2

外形イメージ図

100芯1

51

50

100

コンタクト配列図
メスコネクタを結合面からみた図です。

68芯選択時

1対

2対

3対

4対

5対

6対

7対

8対

9対

10対

11対

12対

13対

14対

15対

16対

17対

18対

19対

20対

21対

22対

23対

24対

25対

26対

27対

28対

29対

30対

31対

32対

33対

34対
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桃
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フード

対番 電線色 ライン色

線芯識別
例）ピンNo.6　橙・黒2

シールド

黒点2個橙

NHDRA-PD37PB-100-A

CN1
CN2

CN3

外形イメージ図

コンタクト配列図

37芯
1 2

37

100芯1

51

50

100

オスコネクタを結合面からみた図です。

配列は
下図参照

CN1
ピンNO.

CN2
ピンNO.

1
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Dsub37芯オスコネクタ
コンタクト配列図
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オスコネクタを結合面から見た図です。

注）コネクタ記載のピン番号と異なります。
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商品ページb807▼

14芯選択時 100芯選択時

HDRA・HDRコネクタケーブル

CN1 線芯識別 CN2

ピンNo. ピンNo.

対No. 電線色 ライン色
1 ー 1対 橙 黒 1 ー 1
51 ー 橙 赤 1 ー 51
2 ー 2対 灰 黒 1 ー 2
52 ー 灰 赤 1 ー 52
3 ー 3対 白 黒 1 ー 3
53 ー 白 赤 1 ー 53
4 ー 4対 黄 黒 1 ー 4
54 ー 黄 赤 1 ー 54
5 ー 5対 桃 黒 1 ー 5
55 ー 桃 赤 1 ー 55
6 ー 6対 橙 黒 2 ー 6
56 ー 橙 赤 2 ー 56
7 ー 7対 灰 黒 2 ー 7
57 ー 灰 赤 2 ー 57
8 ー 8対 白 黒 2 ー 8
58 ー 白 赤 2 ー 58
9 ー 9対 黄 黒 2 ー 9
59 ー 黄 赤 2 ー 59
10 ー 10対 桃 黒 2 ー 10
60 ー 桃 赤 2 ー 60
11 ー 11対 橙 黒 3 ー 11
61 ー 橙 赤 3 ー 61
12 ー 12対 灰 黒 3 ー 12
62 ー 灰 赤 3 ー 62
13 ー 13対 白 黒 3 ー 13
63 ー 白 赤 3 ー 63
14 ー 14対 黄 黒 3 ー 14
64 ー 黄 赤 3 ー 64
15 ー 15対 桃 黒 3 ー 15
65 ー 桃 赤 3 ー 65
16 ー 16対 橙 黒 4 ー 16
66 ー 橙 赤 4 ー 66
17 ー 17対 灰 黒 4 ー 17
67 ー 灰 赤 4 ー 67
18 ー 18対 白 黒 4 ー 18
68 ー 白 赤 4 ー 68
19 ー 19対 黄 黒 4 ー 19
69 ー 黄 赤 4 ー 69
20 ー 20対 桃 黒 4 ー 20
70 ー 桃 赤 4 ー 70
21 ー 21対 橙 黒連続 ー 21
71 ー 橙 赤連続 ー 71
22 ー 22対 灰 黒連続 ー 22
72 ー 灰 赤連続 ー 72
23 ー 23対 白 黒連続 ー 23
73 ー 白 赤連続 ー 73
24 ー 24対 黄 黒連続 ー 24
74 ー 黄 赤連続 ー 74
25 ー 25対 桃 黒連続 ー 25
75 ー 桃 赤連続 ー 75
26 ー 26対 橙 長黒 1 ー 26
76 ー 橙 長赤 1 ー 76
27 ー 27対 灰 長黒 1 ー 27
77 ー 灰 長赤 1 ー 77
28 ー 28対 白 長黒 1 ー 28
78 ー 白 長赤 1 ー 78
29 ー 29対 黄 長黒 1 ー 29
79 ー 黄 長赤 1 ー 79
30 ー 30対 桃 長黒 1 ー 30
80 ー 桃 長赤 1 ー 80
31 ー 31対 橙 長黒 2 ー 31
81 ー 橙 長赤 2 ー 81
32 ー 32対 灰 長黒 2 ー 32
82 ー 灰 長赤 2 ー 82
33 ー 33対 白 長黒 2 ー 33
83 ー 白 長赤 2 ー 83
34 ー 34対 黄 長黒 2 ー 34
84 ー 黄 長赤 2 ー 84
35 ー 35対 桃 長黒 2 ー 35
85 ー 桃 長赤 2 ー 85
36 ー 36対 橙 長黒 3 ー 36
86 ー 橙 長赤 3 ー 86
37 ー 37対 灰 長黒 3 ー 37
87 ー 灰 長赤 3 ー 87
38 ー 38対 白 長黒 3 ー 38
88 ー 白 長赤 3 ー 88
39 ー 39対 黄 長黒 3 ー 39
89 ー 黄 長赤 3 ー 89
40 ー 40対 桃 長黒 3 ー 40
90 ー 桃 長赤 3 ー 90
41 ー 41対 橙 長黒 4 ー 41
91 ー 橙 長赤 4 ー 91
42 ー 42対 灰 長黒 4 ー 42
92 ー 灰 長赤 4 ー 92
43 ー 43対 白 長黒 4 ー 43
93 ー 白 長赤 4 ー 93
44 ー 44対 黄 長黒 4 ー 44
94 ー 黄 長赤 4 ー 94
45 ー 45対 桃 長黒 4 ー 45
95 ー 桃 長赤 4 ー 95
46 ー 46対 橙 黒ライン ー 46
96 ー 橙 赤ライン ー 96
47 ー 47対 灰 黒ライン ー 47
97 ー 灰 赤ライン ー 97
48 ー 48対 白 黒ライン ー 48
98 ー 白 赤ライン ー 98
49 ー 49対 黄 黒ライン ー 49
99 ー 黄 赤ライン ー 99
50 ー 50対 桃 黒ライン ー 50
100 ー 桃 赤ライン ー 100
フード ー シールド ーフード・端子

黒点2個橙

例）ピンNo.6　橙・黒2

50芯選択時

CN1 線芯識別 CN2

ピンNo. ピンNo.

対No. 電線色 ライン色
1 ー

1対
橙 黒 1 ー 1

26 ー 橙 赤 1 ー 26
2 ー

2対
灰 黒 1 ー 2

27 ー 灰 赤 1 ー 27
3 ー

3対
白 黒 1 ー 3

28 ー 白 赤 1 ー 28
4 ー

4対
黄 黒 1 ー 4

29 ー 黄 赤 1 ー 29
5 ー

5対
桃 黒 1 ー 5

30 ー 桃 赤 1 ー 30
6 ー

6対
橙 黒 2 ー 6

31 ー 橙 赤 2 ー 31
7 ー

7対
灰 黒 2 ー 7

32 ー 灰 赤 2 ー 32
8 ー

8対
白 黒 2 ー 8

33 ー 白 赤 2 ー 33
9 ー

9対
黄 黒 2 ー 9

34 ー 黄 赤 2 ー 34
10 ー

10対
桃 黒 2 ー 10

35 ー 桃 赤 2 ー 35
11 ー

11対
橙 黒 3 ー 11

36 ー 橙 赤 3 ー 36
12 ー

12対
灰 黒 3 ー 12

37 ー 灰 赤 3 ー 37
13 ー

13対
白 黒 3 ー  13

38 ー 白 赤 3 ー 38
14 ー

14対
黄 黒 3 ー 14

39 ー 黄 赤 3 ー 39
15 ー

15対
桃 黒 3 ー 15

40 ー 桃 赤 3 ー 40
16 ー

16対
橙 黒 4 ー 16

41 ー 橙 赤 4 ー 41
17 ー

17対
灰 黒 4 ー 17

42 ー 灰 赤 4 ー 42
18 ー

18対
白 黒 4 ー 18

43 ー 白 赤 4 ー 43
19 ー

19対
黄 黒 4 ー 19

44 ー 黄 赤 4 ー 44
20 ー

20対
桃 黒 4 ー 20

45 ー 桃 赤 4 ー 45
21 ー

21対
橙 黒連続 ー 21

46 ー 橙 赤連続 ー 46
22 ー

22対
灰 黒連続 ー 22

47 ー 灰 赤連続 ー 47
23 ー

23対
白 黒連続 ー 23

48 ー 白 赤連続 ー 48
24 ー

24対
黄 黒連続 ー 24

49 ー 黄 赤連続 ー 49
25 ー

25対
桃 黒連続 ー 25

50 ー 桃 赤連続 ー 50
フード ー シールド ーフード・端子

黒点2個橙

例）ピンNo.6　橙・黒2

CN1 線芯識別 CN2

ピンNo. ピンNo.

対No. 電線色 ライン色
1 ー

1対
橙 黒 1 ー 1

8 ー 橙 赤 1 ー 8
2 ー

2対
灰 黒 1 ー 2

9 ー 灰 赤 1 ー 9
3 ー

3対
白 黒 1 ー 3

10 ー 白 赤 1 ー 10
4 ー

4対
黄 黒 1 ー 4

11 ー 黄 赤 1 ー 11
5 ー

5対
桃 黒 1 ー 5

12 ー 桃 赤 1 ー 12
6 ー

6対
橙 黒 2 ー 6

13 ー 橙 赤 2 ー 13
7 ー

7対
灰 黒 2 ー 7

14 ー 灰 赤 2 ー 14
フード ー シールド ーフード・端子

例）ピンNo.6　橙・黒2

黒点2個橙

26芯選択時

黒点2個橙

CN1 線芯識別 CN2

ピンNo. ピンNo.

対No. 電線色 ライン色
1 ー

1対
橙 黒 1 ー 1

14 ー 橙 赤 1 ー 14
2 ー

2対
灰 黒 1 ー 2

15 ー 灰 赤 1 ー 15
3 ー

3対
白 黒 1 ー 3

16 ー 白 赤 1 ー 16
4 ー

4対
黄 黒 1 ー 4

17 ー 黄 赤 1 ー 17
5 ー

5対
桃 黒 1 ー 5

18 ー 桃 赤 1 ー 18
6 ー

6対
橙 黒 2 ー 6

19 ー 橙 赤 2 ー 19
7 ー

7対
灰 黒 2 ー 7

20 ー 灰 赤 2 ー 20
8 ー

8対
白 黒 2 ー 8

21 ー 白 赤 2 ー 21
9 ー

9対
黄 黒 2 ー 9

22 ー 黄 赤 2 ー 22
10 ー

10対
桃 黒 2 ー 10

23 ー 桃 赤 2 ー 23
11 ー

11対
橙 黒 3 ー 11

24 ー 橙 赤 3 ー 24
12 ー

12対
灰 黒 3 ー 12

25 ー 灰 赤 3 ー 25
13 ー

13対
白 黒 3 ー 13

26 ー 白 赤 3 ー 26
フード ー シールド ーフード・端子

例）ピンNo.6　橙・黒2
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HDRA・HDRオスコネクタ
コンタクト配列図

（注）HUタイプはCN2の順に融着しております。
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