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RBJ（Roller cage）

～   Polyacetal 
Roller:SUJ2

RSWP（Spring）

～  SWP－B

 For the spring length selection standards, refer to P.911

D D1 d P
Catalog No. FL Base unit price

Type PD 5mm increments 10mm increments 1～ 9 pieces
10.7 9.3 0.7 4

RSWP

9 30～ 60 －

14.1 12.5
0.8

8 13 30～ 80
－85～ 100

17.9 16.3 12 16 30～ 80
－85～ 110

22.1 20.3

0.9

14 20
35～ 80

－85～ 120
－ 130～ 200

27.2 25.4 15 25
40～ 80

－85～ 140
－ 150～ 190

30.0 28.0 1.0 17 28
50～ 80

－85～ 140
－ 150～ 210

34.9 32.5 1.2 20 32
70～ 120

－125～ 155
－ 160～ 210

43.9 40.7 1.6 25 40 －
70～ 140

150～ 210

53.8 50.6 1.6 25 50 －
90～ 140

150～ 230

65.7 60.5 2.6 30 60 －
70～ 140

150～ 210

86.6 81 2.8 35 80 － 100～ 150
－ 160～ 220

Catalog No. － FL

RSWP 20 － 90

Days to Ship

Price

RWR（For roller guides）

～  Polyacetal resin（POM）, black

+0.3
+0.1Fd

1Fd
3

P
D

Catalog No.

RWR 25

Inner diameter 
d

Outer diameter 
d1

Catalog No. Base unit price
Type PD 1～ 9 pieces

20.1 35 ＋1.5
＋0.3

RWR
（For roller guide）

20

25.2 40
＋2.0
＋0.5

25

27.6 45 28

32.3 50 32

40.2 60 ＋3.0
＋1.0

40

50.3 75 50

60.5 85 ＋4.0
＋1.5 60

Order
■Features  P.936

Days to Ship

Price
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（Free length）

d ℓ Number of rollers Catalog No. RL Base unit price
Type PD 1～ 9 pieces

1.5 3.5 20

RBJ

6 20
1.5 4.8 26 9 25

2.0

4.8 45 13 30

6.8 24 16 30
57 20 52

7.8
69 25 62

2.5 57 28 66
69 32 68

3.0 9.8 75 40 78
11.8 78 50 82

4.0 13.8 84 60 116
4.0 13.8 124 80 130

Catalog No. － RL

RBJ　20 － 52
Order

Days to Ship

Price

RSTM（Movable stopper） RSTK（Fixed stopper）

～  S45C, SPC－1（Stopper cap） 
  Electroless nickel plating

～  S45C 
  Electroless nickel plating 
  ①CB ②Spring washer

PD
Post diameter D M×P RSTM RSTK Catalog No. RL 

Cage length
Base unit price

S ℓ t B D1 S1 Provided bolt Type PD 1～ 9 pieces
16 17.5 8×1.25 0～ 9 21 1.2 4 14.4 14 M 8×20

RSTM
（Movable stopper）

 
RSTK

（Fixed stopper）

16 30
20 21 10×1.5 0～ 20 32

1.6

5 18 23 M10×25 20 52
25 26

12×1.5
0～ 25 37

6
23 28

M12×35
25 62

28 29 0～ 27 39 25.5 30 28 66
32 34 0～ 28 40 30 31 32 68
40 43

16×1.5
0～ 33 45

2.0 8
38 36 M16×40 40 78

50 52.5 0～ 35 47 47.5 38 50 82
60 64.5 0～ 51 63 57.5 54 M16×50 60 116
80 86 16×2.0 － 79 62 M16×70 80 130

Catalog No. － RL

RSTM 20 － 52
Order Price

Days to Ship

EPD80 is available for RSTK.
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ROLLER CAGES AND STOPPERS FOR ROLLER GUIDE POSTS SPRINGS FOR ROLLER GUIDE POSTS / RINGS FOR PREVENTING CAGE LIFTING


