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手作業工具

電動工具

空圧工具

切断用品

研削研磨用品

溶接用品

測定工具・
計測機器

工作機工具

放電加工用品

化学製品

接着剤

補修剤

静電気対策用品

検索ミスミ VONA 加工治具
WEBなら当日・翌日出荷3千点以上

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

WEBならより充実のラインナップスライド式の機構で強固にクランプ

HOLD CLAMP SET
ミスミ

ホールドクランプセット
HLS

■材質 S45C
■硬度 48～52HRC
■付属品　六角レンチ

クランプ側 ストッパ側

クランプ側 ストッパ側

N O

B

M
L

AP
Q

4

27 E

D
C

F

Z

W

X Y

V

S T

b

U
R

a G 8

4

J
I H

K

Z

W

X
Y

V

Tスロットナット部 Tスロットナット部

型番 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U a b
適合T溝巾

HLS
14

90 35 45 23 16 M10 54 40 23 17 M12 96 8 19 10.5 8 3 69 22 16 10 7.5 35
16

貫通用取付け テーブル直置き 大型ワークの2個取付け

HLSストッパ HLSクランプワーク

テーブル

HLS 14
型番 適合T溝巾

Eこの商品はセット単位での販売になります。

数　量 1～4 5～9 10～19 20～29 30～
値引率 価格表 3％ 5％ 10％

■数量スライド価格（E1円未満切捨て）

適合
T溝巾

Tスロットナット部
重量
（kg）

￥通常単価
1～4セットクランプ側 ストッパ側
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13.5 1.7 18,500
16 25 15.5 25 15.0 1.8 18,900

1セット単位
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