
型番

MH16-22

金属製保護管用45度アングルコネクタ
● コンジットを厚鋼ネジの電線管やPFネジやCTGネジを持つ丸型
コネクタに接続するための45度アングルタイプコネクタです。
● ロックナットが付属されているためパネルへの取り付けも可能
で、コネクタのパネル接合面にはシールパッキンが装備されて
います。
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外形図 （単位：mm）

本体材質：黒心可鍛鋳鉄（ニッケルメッキ）

接続例 部品構成

MSU部品構成

②

①

③

接続例

①コネクタ、NMS3106B-20-4-S
②コンジットコネクタ　MSU12-20
③コンジット　FAG12～

● MSコネクタMS3106B（ストレートプラグ）、MS3108B（アングルプ
ラグ）等をコンジットに接続するためのコネクタです。

金属製保護管用MS接続用コネクタ

（単位：mm）外形図
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本体材質：黄銅棒
（ニッケルメッキ）

型番

MSU12-14S

型番 適合コンジット
a1848、1849ページ

厚鋼ネジA

B
内径
C

締付前長さ 対辺
D

対角
D'

重量
（g）

¥通常単価

タイプ サイズ 電線管
ネジ呼称

管用平行
ネジ呼称

推奨取
付穴径 L1 L2 1～19個タイプ サイズ

MH

10-16
FAG
FSV
FTUB
FSN

10
CTG-16 PF-1/2

21 14 8.2 29 41 29 31.5 88 820
12-16 12 21 14 10.7 30 42 29 31.5 86 840
16-16 16 21 14 14 35 48 29 31.5 140 1,310
16-22 16 CTG-22 PF-3/4 27 14 14 35 48 36 39 144 1,260
22-22 22 27 14 18.9 36 49 36 39 158 1,350
28-28 28 CTG-28 PF-1 34 16 24.5 44 60 47 51 268 1,770

（mm）

型番 適合コンジット
a1848、1849ページ MSコネクタ

シェルサイズ 
アメリカンユニファイネジ
（MSコネクタ取付ネジ）

A
内径
C

締付前
長さ
L1

対辺
D

対角
D' E

重量
（g）

¥通常単価

タイプ サイズ 1～19個タイプ サイズ

MSU

10-12S

FAG
FSV
FTUB
FSN

10 10SL 5/8-24UNEF-2B 8.2 30.5 

27 29

22 54 810
10-14S 14S 3/4-20UNEF-2B 26 66 910
12-14S

12

14S

10.7 31

61 950
12-18 18 1-20UNEF-2B 32 64 1,110
12-20 20,22 1,3/16-18UNEF-2B 36 73 1,230
12-24 24,28 1,7/16-18UNEF-2B 42 100 1,380
16-16

16
16S,16 7/8-20UNEF-2B

14
33.5 

32 34.5
29 80 1,130

16-18 18 1-20UNEF-2B 32 80 1,200
16-20 20,22 1,3/16-18UNEF-2B 36 86 1,320
22-18

22
18 1-20UNEF-2B

18.9 36 39
32 81 1,390

22-20 20,22 1,3/16-18UNEF-2B 36 85 1,480
22-32 32,32A 1,3/4-18UNS-2B 35.5 50 144 2,010
28-20

28

20,22 1,3/16-18UNEF-2B

24.5
36 

46 50

36 139 1,630
28-24 24,28 1,7/16-18UNEF-2B 42 135 1,820
28-32 32,32A 1,3/4-18UNS-2B 38 50 160 2,120
28-36 36 2-18UNS-2B 40.5 58 194 2,330

（mm）

IP67

・ MSコネクタの「ケーブルクランプ取付Vネジ」を「MS
コネクタ取付ネジ」と合わせて選定して下さい。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・使用方法はa1851ページ上段をご参照ください。

1個単位

1個単位

部番 部品名
① カバーナット
② 締付リング
③ ガイドカラー
④ 本体
⑤ ロックナット

① ②
③

④ ⑤

・ ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

① ②
③

④ 部番 部品名
① カバーナット
② 締付リング
③ ガイドカラー
④ 本体

■使用方法
コンジットを必要寸法に切断し、コンジット外径に沿って
①カバーナット②締付リングの順に通します。
③ガイドカラーをコンジット内部螺旋に沿ってねじ込んだ後、
④本体に差し込み、①カバーナットと④本体のネジを締め付けてください。
取付板に取り付ける場合は、⑤ロックナットで締付けてください。
（ロックナットが付属していないコネクタもあります。）

金属管 Webなら配線アクセサリ1000シリーズ以上掲載！！
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金属製コンジット コネクタ（45度アングル）
ミスミ

金属製コンジット コネクタ（MSコネクタ用）
ミスミ

● 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
● ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
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