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型号
尺寸(mm)

加厚处(mm) 尖端厚(mm)
中央部施力后

尖端合上时的值(g) 材质 重量(g)
A B C

CYD-P-887 130 10 8 2.3 0.6 200

不锈钢

26

CYD-P-895 150 11 10 2.5 0.4 200 28

CYD-P-898 110 10 7 2.0 0.25 150 17

c尺寸图 (单位: mm)

CYD-P-887 CYD-P-895 CYD-P-898

C

A

B

AA

B

先端幅0.6mm 先端幅0.4mm 先端幅0.25mm

c尺寸图 (单位: mm)

型号

CYD-P-887
Order
订货范例

型号

CYD-P-881-ESD
Order
订货范例

RoHS

RoHS

制造商: HOZAN

制造商: HOZAN

17:00前订购的库存品可当日发货。

17:00前订购的库存品可当日发货。

CYD-P-891-ESD
135

92

10 15

8

5.
4

58

10 8 15

127

92

10 15

7

5.
4

58

10 8 15

CYD-P-881-ESD

ESD

型号 ESD值 材质 重量(g)

CYD-P-881-ESD 接地抵抗
Rg＜1×1012Ω 本体不锈钢

26

CYD-P-891-ESD 32

高品质强力型镊子

带防静电手柄镊子

Tweezers

镊子

Delivery
交货期

Delivery
交货期

发货日期
1～5把 次日(当日)

6把～ 另定

发货日期
1～5把 次日(当日)

6把～ 另定

特长 使用经热处理的材料，
并采用加厚加工，抑制尖端部反弹。
● 高品质产品请安心使用。
● 长时作业不感疲劳。

特长 特殊材质手柄，防滑易操作
● 高品质产品请安心使用。
● 附带保护套，携带便利安全。

注意

· 请勿在潮湿环境下使用。

注意

· CYD-P-881-ESD为非磁性，耐腐蚀。
· CYD-P-891-ESD为耐久型产品。
· 请勿在潮湿环境中使用。

Discount
折扣

折扣表
1～4把 标准单价

5～9把 6% off

10把～ 8% off

Discount
折扣

折扣表
1～4把 标准单价

5～9把 6% off

10把～ 8% off

1把起接受订购!

1把起接受订购!

c规格表

c规格表


