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● 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
● ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

パック入商品

箱入商品
１～5箱まで

5

ナベ小ネジ/鉄製（クロメート仕上）
ミスミ

ネジ Webなら配線アクセサリ1000シリーズ以上掲載！！

旧D6212 仮0000

セットナベ小ネジ、鉄（クロメート仕上）製

・ 1パック（10個入り）または箱単位（個数は
下記表内に記載）での販売になります。
・ 外観および仕様は、予告なく変更すること
があります。

・ 1パック（10個入り）または箱単位（個数
は下記表内に記載）での販売になります。
・ 外観および仕様は、予告なく変更するこ
とがあります。

パック品（10個入り）注文の場合
ー

ー

型番

NABE

ネジ径

M2

ー

ー

首下長さ  L

5

箱入り品（個数は価格表内に記載）注文の場合
ー

ー

型番

NABE

ネジ径

M2

ー

ー

首下長さ  L

5 ー BOX

ナベ小ネジ、鉄（クロメート）製

パック品（10個入り）注文の場合
ー

ー

型番

SET3

ネジ径

M2.6

ー

ー

首下長さ  L

8

箱入り品（個数は価格表内に記載）注文の場合
ー

ー

型番

SET3

ネジ径

M2.6

ー

ー

首下長さ  L

8 ー BOX

材質：鉄（クロメート仕上）
JIS：B-1111

φ
d

L

外形図

外形図

首下長さ  L

材質：鉄（クロメート仕上）
JIS：B-1111

a b

φ
c

M2.6 M3 M4 M5 M6
a 0.6 0.7 1 1.3 1.5
b 0.5 0.5 0.8 0.8 1
φc 7.5 8 10 12 13

※ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

型番 ネジ径 首下長さ  L
（mm）

呼び
d

箱入り数
（個／箱）

重量
（g/個）

パック入商品 箱入商品
¥バラチャージ ¥通常単価 ¥通常単価
1～9パック 10～49パック 1～9箱

NABE

M2

5

3.5

8000 0.14

＋130/パック

210 9,063
8 6000 0.19 210 6,432
12 4000 0.27 220 4,959
15 3000 0.32 250 4,541

M2.6

5

4.5

5000 0.29 220 8,322
8 3500 0.38 220 5,168
12 2500 0.48 240 4,608
15 2000 0.61 270 3,230
20 1500 0.75 310 3,420

M3

5

5.5

3000 0.45 210 2,489
8 2200 0.58 210 1,606
12 2500 0.74 220 2,689
15 2000 0.84 250 2,546
20 1500 1.07 280 2,290
25 1200 1.28 310 2,366
30 1000 1.45 330 2,071

M4

5

7

2500 0.85 240 4,788
8 2000 1.12 220 2,546
12 1500 1.41 220 2,176
15 1200 1.62 250 2,043
20 900 2 250 1,710

M5 12 9 800 2.6 270 1,701
15 700 2.9 280 1,748

M6 8 10.5 600 4.4 310 1,862
12 600 5.1 330 1,701

1パック単位10個入 箱売りあり

 部　 1～9パックのご注文は通常単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】  NABE-M2-5　を2パックご注文の場合

（通常単価210円+バラチャージ130円）×2パック＝680円

サラネジ（クロメート仕上）
ミスミ

セットナベ小ネジ（クロメート仕上）
ミスミ

サラネジ、鉄（クロメート仕上）製

パック品（10個入り）注文の場合
ー

ー

型番

SARA

ネジ径

M2.6

ー

ー

首下長さ  L

8

箱入り品（個数は価格表内に記載）注文の場合
ー

ー

型番

SARA

ネジ径

M2.6

ー

ー

首下長さ  L

8 ー BOX

・ 1パック（10個入り）または箱単位（個数は
下記表内に記載）での販売になります。
・ 外観および仕様は、予告なく変更すること
があります。
※ご注文の数量によっては、都度納期お見積
りとなる場合がございます。

90
゜

L1

L

材質:鉄（クロメート仕上）
JIS：B-1111

外形図

パック入商品

箱入商品
１～5箱まで

5

パック入商品

箱入商品
１～5箱まで

5

型番 ネジ径 全長 L
（mm）

ネジ長L1
（mm）

箱入り数
（個／箱）

重量
（g/個）

パック入商品 箱入商品
¥バラチャージ ¥通常単価 ¥通常単価
1～9パック 10～49パック 1～9箱

SARA

M2.6 8 6.2 3500 0.32

＋130/パック

190 5,168
12 10.1 2500 0.44 190 3,012

M3 8 6 2200 0.44 180 2,157
12 9.9 2500 0.6 190 2,689

M4 8 5.2 2000 0.9 210 3,230
12 9.1 1500 1.2 220 2,176

M5 8 5.2 1000 1.7 270 1,862
12 8.2 800 2.2 270 2,565

M6 8 4.5 600 2.4 360 1,862
12 7 600 3.1 340 2,565

1パック単位10個入 箱売りあり

 部　 1～9パックのご注文は通常単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】  SARA-M2.6-8　を2パックご注文の場合

（通常単価190円+バラチャージ130円）×2パック＝640円

型番 ネジ径
首下長さ L
（mm）

箱入り数
（個／箱）

重量
（g/個）

パック入商品 箱入商品
¥バラチャージ ¥通常単価 ¥通常単価
1～9パック 10～49パック 1～9箱

SET3

M2.6
8 1800 0.57

＋130/パック

270 6,878
12 1400 0.74 280 5,615
20 800 0.97 360 4,627

M3
8 1200 0.8 240 3,021
12 1600 1 240 4,855
15 1500 1.13 250 5,168

M4

8 1000 1.65 270 3,249
12 900 1.91 280 3,088
15 700 2.18 300 2,518
20 600 2.56 330 2,565
25 500 2.9 370 2,489

M5
8 600 3.08 370 3,154
12 500 3.36 370 2,594
15 450 3.72 400 2,470

M6 12 350 5.3 550 3,097

1パック単位10個入 箱売りあり

 部　 1～9パックのご注文は通常単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】   SET3-M2.6-8　を2パックご注文の場合

（通常単価270円+バラチャージ130円）×2パック＝800円

● 在庫品は、ご希望によりPM6：00迄のご注文で当日出荷致します。
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