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重量: 0.32g 安装孔径: φ5

使用范例
Example

制造商: HellermannTyton

Order
订货范例

型号

PR-1-100P

型号 每包装 适用孔径 适用最小板厚(mm) 适用最大板厚(mm)

PR-1-100P 100个 φ5.0 3.9 7

1包起接受订购!

固定用铆钉

Wiring Ducts

配线槽

特长 按压式线槽固定用铆钉
●用于将线槽固定在安装板上。
●材质为尼龙，有良好的绝缘性能。

发货日期
1～5包 次日(当日)

6包～ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Delivery
交货期

Discount
折扣

折扣表
1～4包 标准单价

5～9包 19% off

10包～ 24% off

RoHS

材质 尼龙66(UL94V-2)
使用温度范围 －40℃～＋85℃

颜色 乳白色
适用板厚 3.9～7.0mm
强度 48.78kgf

M材质特性

使用范例
Example

制造商: HellermannTyton

Order
订货范例

型号

PRT-1

型号 颜色

PRT-1 黄色

1个起接受订购!

固定铆钉用工具

发货日期
1～5个 次日(当日)

6个～ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Delivery
交货期

特长 固定铆钉用工具
● 配合固定铆钉适用，节省安装固定线槽的时间，
提高效率。

Discount
折扣

折扣表
1～4个 标准单价

5～9个 6% off

10个～ 11% off

RoHS

可从网页下载

c规格表

c规格表


