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WEBなら国内外180メーカー以上取扱！！
●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

検索ミスミ VONA 配線部品
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海外規格対応コンセント
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（単位：mm） 型番 ¥通常単価 ¥スライド単価
1～9個 10～29個 30～49個

MIS-616 673 534 346
10.0

19.0

コンセント形状

（単位：mm）

SE TYPE

定格 AC250V-16A
安全規格 OVE、CEE Publication7スタンダード 7
本体材質 フェノール

適合電線 0.75mm2～1.5mm2（ケーブル
仕上がり外径8mm以内）

重量 50g

サイドアース、アースポール付の
SEタイプ電源プラグ
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（単位：mm）

型番 ¥通常単価 ¥スライド単価
1～9個 10～29個 30～49個

MIS-RS2 871 722 495

19.0

相手プラグ形状

（単位：mm）

38±0.6

φ4.5±0.3

パネルカット
（単位：mm）

定格 AC250V-16A
安全規格  CEE Publication7スタンダードシート3
本体材質 ユリア樹脂
適合電線 0.75mm2～1.5mm2

重量 88g

60.5

60.5

47

VDE

・ ケーブル引出し穴は、パネルカット穴とは別に
穴加工していただく必要がございます。

・ ケーブル引出し方向がアン
グルタイプの商品です。
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（単位：mm） 型番 ¥通常単価 ¥スライド単価
1～9個 10～29個 30～49個

88010400 1,019 940 871

19.0

相手プラグ形状

（単位：mm）

定格 AC250V-16A
安全規格 VDE、CEE Publication7スタンダード 7
本体材質 耐熱プラスチック（～＋60℃）

適合電線 1.25mm2～2.5mm2

またはAWG16～14
重量 40g

CEE VDE延長配線接続に最適な
SEタイプ電源ソケット9.0

50.0

43.3

47.6

ケーブル引出口
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型番 ¥通常単価 ¥スライド単価
1～9個 10～19個 20～39個

88011081 1,650 1,500 1,300

定格 AC250V-16A
安全規格 VDE
本体材質 ポリアミド6
難燃性 UL94V-2

適合電線 1.25mm2～2.5mm2

またはAWG16～14
重量 100g

VDE

19.0

相手プラグ形状

（単位：mm）

パネルカット
（単位：mm）

37.0

48.0

φ4.8

SE TYPE

SE TYPE

接続例

N L

接続例

※L・Nの概念無し

電線を盤内外に配線可能な
SEタイプ電源アウトレット

接続部 アース結線ターミナル

導電結線ターミナル

M3.5ネジ

5.5

4

※L・Nの概念無し

パネル取付用のSEタイプ
電源2連アウトレット

接続部 アース結線ターミナル

ケーブル引出し口

パネル取付け方法
①盤内配線 ②盤外配線（ケーブル引出し）
●部はケーブル配線用穴

端子ネジ締付けトルク：0.5Nm

ノックアウト前 ノックアウト後
アース結線
ターミナル

導電結線
ターミナル

15.0R2.5 15.0

27.823.0

23.0 27.8

15.0

38.0

17.5＋0.50

ノック
アウト47.0±0.5

38.0±0.5

1個単位

1個単位

1個単位

1個単位

ミスミ

CEE・BS・AS 規格コンセント　

Webならコネクタ100メーカー以上取扱！！
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