
型式 No. 基準単価 スライド単価
1～9個 10～29個 30～99個

CRMPM

M12-3053 ¥220 ¥190 ¥170
M12-4578 ¥220 ¥190 ¥170
M16-60100 ¥260 ¥230 ¥200
M20-70120 ¥290 ¥260 ¥230
M20-90140 ¥330 ¥290 ¥260
M25-140180 ¥440 ¥390 ¥350
M32-180250 ¥640 ¥570 ¥510
M40-240300 ¥980 ¥880 ¥780

RoHS

当日出荷は、１７時までに都度お申
し付けください。 在庫品

出荷日
１～20個 翌日（当日）
2１個～ 都度見積

c仕様

材質 66ナイロン（本体、ツメ、ロックナット、シールナット） UL94V-2
EPDM（ワッシャー、シール）

保護構造 IP68
使用温度範囲 －40～105℃
色 グレー（標準）または黒（耐候性）

● 取付ネジに現在主流のMネジを採用したローコストなケー
ブルグランドです。
● 付属のロックナットを使用してネジ加工していないパネル
にも取付可能です。
●IP68保護構造対応です。

ローコストなMネジ・樹脂製ケーブルグランドRoHS ローコストなMネジ・樹脂製ケーブルグランドローコストなMネジ・樹脂製ケーブルグランド

ケーブルグランド（Mネジ）

型式 No. 色 適合電線径
(mm) SW A B C D 重量

(g) 取付ネジ 取付穴径
(mm) 適合板厚

CRMPM

M12-3053

G
(グレー)

B
(黒)

φ3～5.3
19 21.2 9 16.6 5 7 M12（P=1.5） 12.3 2.5mm以下

M12-4578 φ4.5～7.8
M16-60100 φ6～10 22 25

15

19

5.5

12 M16（P=1.5） 16.3 7mm以下
M20-70120 φ7～12 24 27 20 14

M20（P=1.5） 20.3
5.5mm以下

M20-90140 φ9～14 27 30.4 21.2 19 7mm以下
M25-140180 φ14～18 33 36.5 25 29 M25（P=1.5） 25.4 6.5mm以下
M32-180250 φ18～25 42 46 28 6 46 M32（P=1.5） 32.4 6mm以下
M40-240300 φ24～30 52 56 20 31 74 M40（P=1.5） 40.4 8.5mm以下

c規格表

型式 No. 色

CRMPM M12-4578 B

ケーブルグランド （PFネジ）

外形図 （単位：mm）

A PF

SW
B
D

C

仕様

材質
ロックナット・本体・ツメ・
シールナット：66ナイロン
ワッシャー・シール：EPDM

保護構造 IP68
使用温度範囲 －40℃～+100℃

色 グレー（標準）
または黒（耐候性）

PF（G）ネジの樹脂製ケーブルグランド
● 国内で広く使われている、JIS管用平行ネジ規格のケーブル
グランドです。
● 付属ロックナットを使用してパネルへ取付けることもできま
す。
● グレー（標準）と黒（耐候性）の2色からお選びいただけます。
●UL514B（E210562）

RoHS

型式 色

FGA13-05 B

5日目出荷品
型式 基準単価 スライド単価

1～9個 10～29個 30～49個
FGA17-06 ¥260 ¥230 ¥177
FGA21S-06 ¥290 ¥260 ¥199
FGA21S-10 ¥290 ¥260 ¥199
FGA21M-08 ¥330 ¥290 ¥231
FGA26S-10 ¥440 ¥390 ¥332
FGA26S-14 ¥440 ¥390 ¥332
FGA26-18 ¥440 ¥390 ¥332
FGA33S-16 ¥640 ¥570 ¥497
FGA33S-18 ¥640 ¥570 ¥497
FGA33-25 ¥640 ¥570 ¥497

在庫品
型式 基準単価 スライド単価

1～9個 10～29個 30～49個
FGA13-05 ¥220 ¥190 ¥143
FGA13-08 ¥220 ¥190 ¥143
FGA17-10 ¥260 ¥230 ¥177
FGA21L-10 ¥330 ¥290 ¥231
FGA21L-14 ¥330 ¥290 ¥231
FGA26-16 ¥440 ¥390 ¥332
FGA33S-22 ¥640 ¥570 ¥497
FGA42-30 ¥1,150 ¥1,030 ¥928

ワッシャー

ロックナット

本体
ツメ

シール
シールナット

分解写真

出荷日
１～10個 翌日（当日）
11個～ 都度見積

在庫品

当日出荷は、１７時までに都度お申し付
けください。

1個から注文OK!

出荷日
１～５個 5日目
6個～ 都度見積

非在庫品

1個から注文OK!

型式 色 在庫 ネジの呼び 適応電線外径
(mm) SW A B C D 重量

(g/個)
ネジ外径
(mm)

取付穴径
(mm) 適合板厚

FGA13-05

G
(グレー)

B
(黒)

◎
PF1/4"

φ3～5.3
19 21 9 16.7 5

7.6
13.1 13.5 2.5mm以下

FGA13-08 ◎ φ4.6～7.6 7.1
FGA17-06

PF 3/8"
φ4～7

22 24

10

18.9 5.5
11.5

16.6 17

3mm以下

FGA17-10 ◎ φ6～10 10.8
FGA21S-06

PF 1/2"

φ4～7

26.8 29.4

19.3 6
12.8

20.9 21.5
FGA21S-10 φ6～10 12.6
FGA21M-08 φ5～8.8 20 5.5 15.1
FGA21L-10 ◎ φ6.5～10.5

21 6
18.8

FGA21L-14 ◎ φ9～14 17.4
FGA26S-10

PF 3/4"

φ6.5～10.5

33 36.8
12

21.3 6.5
20.3

26.4 27
4mm以下

FGA26S-14 φ9～14 18.8
FGA26-16 ◎ φ12～16.5

23.5 5.5
27.1

FGA26-18 φ13～18 25.1
FGA33S-16

PF 1"

φ12～16.5

43.5 46.5
25 6.5

30.3

33.2 33.5
FGA33S-18 φ13～18 29.5
FGA33S-22 ◎ φ15～22

15
27.7

6
44.8

7mm以下FGA33-25 φ18～25 41.3
FGA42-30 ◎ PF1 1/4" φ24～30 55 58 31 60 41.9 42.5

c規格表

◎印のみ在庫品になります。

UL

ケーブルグランドケーブルグランド（Mネジ）ケーブルグランドケーブルグランド

ケーブルグランドケーブルグランド
Cable Gland

外形図 （単位：mm）

A M

SW
B
D

C

分解写真

ワッシャー

ロックナット

本体
ツメ

シール
シールナット
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