
ケーブルグランド（耐薬品）

出荷日
１～10個 翌日（当日）
11個～ 都度見積
当日出荷は、１７時までに都度お申
し付けください。

在庫品

RoHS 耐薬品性に優れたケーブルグランド
● 材料にポリプロピレンとフッ素ゴムを使用した耐薬品性
ケーブルグランドです。
● 付属のロックナットを使用してネジ加工していないパネル
にも取付可能です。
●IP68保護構造対応です。
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型式 No. 色

CRMPD M16-70100 B

仕様

材質 ポリプロピレン（本体、ツメ、ロックナット、シールナット）
フッ素ゴム（ワッシャー、シール）

保護構造 IP68
使用温度範囲 －20～100℃

色 黒

分解写真

ワッシャー
ロックナット

シールナット
シール

ツメ
本体

ケーブルグランド（スリット入りシール）

出荷日
１～10個 翌日（当日）
11個～ 都度見積
当日出荷は、１７時までに都度お申
し付けください。

在庫品

RoHS シール部にスリットが入ったケーブルグランド
● シール部にスリットが入ったケーブルグランドです。
● LANケーブルなど小型コネクタ付きのハーネス配線に有
効です。

● 付属のロックナットを使用してネジ加工していないパネル
にも取付可能です。
● IP67保護構造対応です。

型式 No. 色

CRMPMS M20-4066 B

仕様

材質 66ナイロン（本体、ツメ、ロックナット、シールナット） UL94V-2
EPDM（ワッシャー、シール）

保護構造 IP67
使用温度範囲 －40～105℃

色 黒
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配線イメージ

LANケーブル
スリット入りシール

型式 No. 色 適合電線径
(mm) SW A B C D 重量

(g) 取付ネジ 取付穴径
(mm) 適合板厚 基準単価 スライド単価

1～9個 10～29個 30～49個

CRMPD

M12-4253

B
(黒)

φ4.2～5.3 19 21 9 16.6 5 7 M12（P＝1.5）12.0～12.3 2.5mm以下
¥660 ¥590 ¥520

M12-5378 φ5.3～7.8 ¥660 ¥590 ¥520
M16-70100 φ7～10 22 24.5 10 19

5.5

11.5 M16（P＝1.5）16.0～16.3 ¥1,080 ¥970 ¥860
M20-95120 φ9.5～12 24 27 15 20 14 M20（P＝1.5）20.0～20.3 7mm以下 ¥1,280 ¥1,150 ¥1,020
M20-115140 φ11.5～14 27 30

10
21.2 18

3mm以下
¥1,310 ¥1,170 ¥1,040

M25-130160 φ13～16 33 36 25 28 M25（P＝1.5）25.0～25.4
¥1,980 ¥1,780 ¥1,580

M25-150180 φ15～18 ¥1,980 ¥1,780 ¥1,580

※通せるコネクタの目安にしてください。

型式 No. 色 適合電線径
(mm)

最小穴径※
(mm) SW A B C D 重量

(g) 取付ネジ 取付穴径
(mm) 適合板厚 基準単価 スライド単価

1～9個 10～29個 30～49個

CRMPMS
M20-4066 B

(黒)
φ4～6.6 14 27 30.4 15 21.2 5.5 21 M20（P＝1.5）20.0～20.3 7mm以下

¥420 ¥370 ¥330
M20-60100 φ6～10.0 19 ¥370 ¥330 ¥290


