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検索ミスミ VONA DIA・CBNバー
WEBなら当日・翌日出荷1万点以上

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

WEBならより充実のラインナップ大人気の電着ダイヤモンドバーがお値打ちセットに WEBにて新規商品随時投入多様なワークに適合する豊富な先端形状

電着ダイヤモンドバー（φ3スチールシャンク）
DIAMOND BURS

ミスミ

型番 No. 粒度
（＃） セット内容

￥通常単価

1～5セット 6～29セット

DIA－BUR18 S
100

・上記※印　30種×各1本
・プラスチックケース入り 4,750 4,510150

200

型番 No. 粒度
（＃） 形状 ダイヤ部

最大径
ダイヤ部
長さ 軸径 全長

最高使用
回転数
（rpm）

セット
該当規格

￥通常単価

1～5本 6～29本

DIA－BUR1

A

100

150

200

1.0
 8

3 45

80,000

※ 430 410
B 1.5 ※ 430 410
C 2.0 ※ 430 410
D 2.5 ※ 430 410
E 3.0

10

※ 430 410

DIA－BUR2
A 3.4

60,000
※ 450 430

B 4.0 ※ 450 430
C 5.0 ※ 470 450
D 6.0 600 570

DIA－BUR3
A 1.5

 8 80,000
※ 430 410

B 2.0 ※ 430 410
C 2.5 ※ 430 410
D 3.0

10

※ 430 410

DIA－BUR4
A 3.5

60,000
※ 450 430

B 4.0 ※ 450 430
C 5.0 ※ 470 450
D 6.0 600 570

DIA－BUR5 A 2.0 12

80,000

※ 450 430
B 3.0 15 ※ 430 410

DIA－BUR6
A 1.5 10 ※ 430 410
B 2.0 12 ※ 430 410
C 3.0 14 ※ 430 410

DIA－BUR7

A 2.0  2 ※ 430 410
B 3.0  3 ※ 430 410
C 4.0  4 ※ 450 430
D 5.0  5 ※ 470 450
E 6.0  6 600 570

DIA－BUR8 A 2.0

10

※ 430 410
B 3.0 ※ 430 410

DIA－BUR9 A 2.0 ※ 430 410
B 3.0 ※ 430 410

DIA－BUR10
A 4.0

60,000

※ 450 430
B 5.0 ※ 470 450
C

6.0

12 600 570
DIA－BUR11 A

13
600 570

DIA－BUR12 A 630 600

DIA－BUR13 A 10 600 570

DIA－BUR14 A 6.0
（先端角30ﾟ） 11.2

67,000

630 600

DIA－BUR15 A 6.0
（先端角45ﾟ）  7.24 630 600

DIA－BUR16 A 6.0
（先端角60ﾟ）  5.2 630 600

DIA－BUR17 A 6.0
（先端角90ﾟ）  3 630 600

DIA－BUR2 － B － 150
型番 No. 粒度（＃）

DIA－BUR18 － S － 150
型番 No. 粒度（＃）

■数量スライド価格（E1円未満切捨て）
数　量 1～5 6～29 30～49 50～99 100～
値引率 価格表 価格表 10％ 15％

1本単位

1セット単位
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