
納期を縮める事はできないか・・・そんな時は、
VONAサポートセンターへ　☎0120-343-256※IP電話からお掛けの場合D巻末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6：00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド（ミスミ品以外）非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。 356
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DIA・CBN砥石

一般研削砥石

ドレッサー砥石

オフセット
フレキシブル砥石

ディスク

シート研磨材

ベルト研磨材

DIA・CBNバー

超硬バー

軸付砥石

軸付ホイール

軸付ブラシ

カップブラシ

スティック砥石

ヤスリ

バリ取りツール

研磨材

WEBなら軸付砥石は1,600点掲載！！ミスミブランドだから出来るこの高品質・低価格

軸付セラミック砥石

当たりが柔らかで加工性抜群
まとめてお得な50本パックです

〔仕様〕
●砥粒：WA
●軸材質：A3
●結合剤：合成ゴム
●形状：円筒型

軸付ゴム砥石（エコノミータイプ/50本パック）

ミスミ

MCBP  6 － 120
型番 外径（D） 粒度（＃）

ℓ

カラーバンド

T

D

d ー
0.
05

　
0

E粒度はカラーバンドで識別しております。（赤色＝＃80、青色＝＃120）

■砥　粒　セラミック
■結合剤　 合成ゴム
■軸材質　 SUS430

MCBP

●プリハードン鋼を難なく研削できます。
●弾性セラミックの特長により、仕上がり面が一定で、きれいに仕上がり
ます。
●銅、アルミ、ダイキャストなどの軟らかいワークも目詰まりなしで加工
できます。

型番 外径 D 粒度（＃）
（選択）

厚さ
T

軸径
d

軸長
ℓ

最高使用回転速度
（min－1）

￥通常単価 30パック以上お見積り

1～4パック 5～9パック 10～19パック 20～29パック

MCBP

 4

80　120

13

3 30
30,000

2,030 1,990 1,950 1,910
 6 17 2,030 1,990 1,950 1,910
 8 20 2,110 2,070 2,030 1,980
10 20 24,000 2,110 2,070 2,030 1,980

3

1パック単位 10本入

1パック単位 50本入

型番 外径
（mm）

厚さ
（mm）

軸径
（mm）

軸長
（mm）

粒度
（#） 色 最高使用回転速度

（rpm）
￥1本当り
単価 ￥通常単価

EGWAA－4－14－80

4 14

3 30

80 赤色

119,000

41.4 2,070
EGWAA－4－14－120 120 黄色 41.4 2,070
EGWAA－4－14－240 240 緑色 41.4 2,070
EGWAA－4－14－320 320 灰色 41.4 2,070
EGWAA－5－15－80

5 15

80 赤色

95,000

41.4 2,070
EGWAA－5－15－120 120 黄色 41.4 2,070
EGWAA－5－15－240 240 緑色 41.4 2,070
EGWAA－5－15－320 320 灰色 41.4 2,070
EGWAA－6－16－80

6 16

80 赤色

79,000

41.4 2,070
EGWAA－6－16－120 120 黄色 41.4 2,070
EGWAA－6－16－240 240 緑色 41.4 2,070
EGWAA－6－16－320 320 灰色 41.4 2,070
EGWAA－8－19－80

8 19

80 赤色

59,000

41.4 2,070
EGWAA－8－19－120 120 黄色 41.4 2,070
EGWAA－8－19－240 240 緑色 41.4 2,070
EGWAA－8－19－320 320 灰色 41.4 2,070
EGWAA－10－20－80

10 20

80 赤色

47,000

41.4 2,070
EGWAA－10－20－120 120 黄色 41.4 2,070
EGWAA－10－20－240 240 緑色 41.4 2,070
EGWAA－10－20－320 320 灰色 41.4 2,070

ミスミ
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