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WEBならスティック砥石は3,500点掲載！！ミスミブランドを豊富にラインナップ

検索ミスミ VONA スティック砥石
WEBなら研削研磨用品が2万点以上取扱い

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
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●溝（連通孔）が、切りくずやクーラントの逃げ道としての
役割を果たすため、良好に使用が可能です。

●ドレッサータイプ（DB）は、ガラス繊維で生成され、砥粒
が入っていないため、マシニングセンタのベースや、定
盤の磨きにも良好に使用が可能です。

SHN－DB － 100 － 25 － 12
型番 全長（L）幅（W）厚さ（T）

型番 全長
L（mm）

幅
W（mm）

厚さ
T（mm）

￥通常単価
1～9本

SHN－DB 100 25 12 2,730

■数量スライド価格（E1円未満切捨て）
数　量 1～9 10～19 20～99 100～199 200～
値引率 価格表 2％ 4％ 6％

●砥粒　　C
●結合度　 I
●結合剤　 V（ビトリファイド）

●ルビー砥石は結合剤を一切含まないアルミナベー
スの焼結砥石です。

■目の粗さの選択目安
＃1500（細目）： 表面をダイヤモンドで研磨してありますので、

超精密作業に適します。
＃800（中目）： 表面をシリコンカーバイト、パウダーで粗削りし

てありますので、粗仕上作業に適します。
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型番 タイプ
粒度
（＃）
（選択）

全長
L

（mm）

幅
W

（mm）

厚さ
T

（mm）

￥通常単価　1～9本

形状 ＃1500
（細目）

＃800
（中目）

RUBS1
W

T

PDYSR1-3

平

A

1500
（細目）

800
（中目）

100
6 3 5,980 6,120

B 8 6 9,130 7,740
C

25
10 14,400 12,510

D 150 15 19,890 19,890

RUBS2
W

PDYSR4-3

角
A

100

□  8

̶

10,030 8,990
B □10 10,260 10,110

RUBS3
W

PDYSR5-3

三角
A 6（一辺） 7,420 6,370
B 8（一辺） 10,240 9,800

RUBS4
W

PDYSR3-3

丸

SA  φ2 1,930 ̶
SB  φ3 2,700 ̶
A  φ4 7,110 7,290
B  φ6 7,510 7,140

数　量 1～9 10～19 20～49 50～99 100～
値引率 価格表 2％ 4％ 6％

■数量スライド価格（E1円未満切捨て）

Eインディアオイルストーン（P.402）よりも硬い砥石です。
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